
i n f o r m a c i ó n  t é c n i c a
Los divisores ópticos PLC (planar-lightwave-circuit, por sus siglas en inglés) deberán poderse instalar en cajas y/o gabinetes POL de 
montaje en pared. Los divisores PLC estarán disponibles en configuraciones 1x4, 1x8, 1x16 y 1x32, con una opción ya sea para fibra 
individual (pigtail) o pre-conectorizada con conectores SC-APC pre-pulídos. Los divisores deberán ser optimizados para una baja 
sensibilidad de polarización de entrada.

a p l i c a c i ó n
Uso en redes ópticas pasivas para dividir una sola señal óptica en 4, 8, 16, o 32 canales que permitan la instalación de la ONT 
(optical network terminal) en la capa de acceso o borde de la red.

e s p e c i f i c a c i o n e s
Parámetro 1X4 1X8 1X16 1X32

Longitud de Onda de Operación 1260-1650nm

Pérdida de Inserción 7.5dB 11.0dB 14.2dB 17.8dB

Uniformidad IL 1.0dB 1.0dB 1.5dB 2.0dB

Dependencia de Polarización 0.3dB 0.3dB 0.4dB 0.45dB

Directividad > 55dB

Pérdida de Retorno > 55dB

Potencia Óptica Máx. 300 mw

Rango de Temperatura de Operación -40°C to 85°C

Rango de Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C

Humedad Relativa de Almacenamiento 20-90 (%RH)

*Nota: Los valores no incluyen la pérdida del conector.

Divisores ópticos PLC para Redes Ópticas Pasivas
F I C H A  D E  D A T O S



ENTRADA
CONECTOR SC / APC

(MOSTRADO SIN DUSTCAP)

SALIDA
CONECTORES SC / APC (16X)
(MOSTRADO SIN TAPONES)

Fibra revestida

8 cinta de fibra

Divisores ópticos PLC para Redes Ópticas Pasivas

p a r t  n u m b e r
Example: FPONCS1X32 – Divisor óptico PLC de fibra óptica, 1x32, con 1 conectorS SC-APC a 32 SC-APC.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 &10
F P O N C S 1 X 32

  1 – F = Fibra
2, 3, 4 – PON = Passive Optical Network

5 – C = Conectorizado 
 S = Splice-Ready
6 – S = Splitter

7, 8, 9, 10 – 1X4 = División de 1 a 4  
 1X8 = División de 1 a 8 
 1X16 = División de 1 a 16 
 1X32 = División de 1 a 32

Character
Example

Nota: Los divisores conectorizados tendrán conectores SC-APC en los extremos de entrada y salida.
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